Technisches Datenblatt
Klemmleiste 1,5-6 mm?, Kabelabzweigkasten T-Serie

Artikelnummer: 2016185

Klemmkdrper und Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt und transparent
passiviert, Nennquerschnitt 1,5 + 6 mm?2, Nennspannung 400 V, 5-polig, mit
Buchsenklemmen max. anschlieBbare Querschnitte je Klemmestelle: 3x6mm?2,
4x4mm? oder 6x2,5mm?2.

Systemzubehér zu Kabelabzweigkasten B9/TM; T60

&y CE

Polyamid
Artikelnummer 2016185
Typ KL-T 02-06
Bezeichnung 1 Klemmleiste
Hersteller OBO
Dimension 6mm?
Farbe lichtgrau
Werkstoff Polyamid
Kleinste VK-Einheit 10
Mengeneinheit Stiick
Gewicht 4,38 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Artikelnummer: 2016185

Lange 62 mm
54 Breite 25 mm
Hoéhe 35 mm

A

Abschlussplatte erforderlich nein

AnschlieRbarer Leiterquerschnitt | 6 mm?

eindrahtig max.

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm?

eindrahtig min.

Anschlussposition seitlich

Anzahl der Klemmstellen 5

Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1

Ausflihrung elektrischer An- Schraubanschluss

schluss 1

Explosionsgepriifte Ausfiihrung | nein

Isolierstoff Thermoplast

Montageart sonstige

Nennquerschnitt max. 6 mm?

Nennquerschnitt min. 1,5 mm?

Nennspannung 400 V

Nennstrom 41 A

Polzahl 5

Querschnitt max. anschlieBbare Querschnitte je Klemmstelle: 3x6mm?, 4x4mm?
oder 6x2,5mm? mm?

Transparent nein
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