Technisches Datenblatt
Abhangebiigel

Art.-Nr. 6363911

Abhéngebligel fiir Kabeltrag-Systeme.

CcEE

B s
. tauchfeuerverzinkt

Art-Nr. 6363911
Typ AHB 200 FT
Bezeichnung 1 Abhéngebugel
Bezeichnung 2 Flachstahl
Dimension B200mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff Kiirzel St
Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberfldche nach DIN DINEN IS0 1461
Oberfldche Kirzel FT
Kleinste VK-Einheit (VG) 1 Stiick
Gewicht 101,00 kg/100 St.
—— Breite 231,00 mm
Hohe 180,00 mm
MaB B 215,00 mm
Ausfiihrung Abhangebligel (C-Bligel)
8 Rinnenbefestigung schraubbar
- F in Decke 0,60 kN
flr Breite 200,00-200,00 mm
flr Gewindestange M10
H fir Gewindestange metrisch 10
Geeignet fiir Rinnen-/Leiter- 200,00 mm
215 breite
Geeignet fiir Funktionserhalt 0
Geeignet fiir Kabelrinne ]
o Geeignet fiir Kabelleiter 0
°°I | — | | ‘ Geeignet fiir Gitterrinne 0O
Lochdurchmesser 11,00 mm
Materialstarke 8,00 mm
Verstellbar 0O
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