Technisches Datenblatt
Langs- und Winkelverbinder 60

Art.-Nr. 6067611

3y

B s

. tauchfeuerverzinkt

Léangs- und Winkelverbinder fiir Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhéhe.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Art-Nr,

Typ

Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Dimension
Werkstoff

Werkstoff Kiirzel
Oberflache
Oberfldche nach DIN
Oberfléche Kiirzel
Kleinste VK-Einheit (VG)

6067611

RWVL 60 FT

Léngs- und Winkelverbinder
flr Kabelrinne, horizontal
60x200

Stahl

St

tauchfeuerverzinkt
DINEN IS0 1461

FT

10 Stlick

Gewicht 17,40 kg/100 St.

7 X 18 Lange

. 1000]0001,000(/000] s
"100010000000.000

Seitenhdhe
‘ Abmessung

Seitenhdhe
200

| | Ausflihrung
Blechstérke

Geeignet fiir Kabeltragsystem-

héhe

Geeignet fiir Kabelrinne
Geeignet fir Gitterrinne
Geeignet fiir Kabelleiter
Geeignet fiir Funktionserhalt
Gelenkverbinder horizontal
Gelenkverbinder vertikal
Rostfreier Stahl, gebeizt
Verbindungsart

1 OBO | Vers. 35168

200,00 mm
4,00 mm

60,00 mm
60,00 mm
2,00in

200 x 56 mm
Winkelverbinder
2,00 mm

60,00 mm
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Schraubverbinder


https://obo.de/article/sku/de-DE/6067611
https://obo.de/article/sku/de-DE/6067611
https://obo.de/article/sku/de-DE/6067611

	_Verbinder für Kabeltragsystem
	Längs- und Winkelverbinder 60 __ (Typ: RWVL 60 FT - OBO)


