Technisches Datenblatt
Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Art.-Nr. 6278680

Kanaloberteil glatt, zum VerschlieBen von Gerdteeinbaukanalen mit 80er-Systeméffnung.

3
. Polyvinylchlorid
Stammdaten

Art-Nr. 6278680
Typ GK-0TGRW
Bezeichnung 1 Oberteil
Bezeichnung 2 glatt
Dimension 80x2000mm
Farbe reinweiB
RAL-Nummer 9010
Werkstoff Polyvinylchlorid
Werkstoff Kirzel PVC
Kleinste VK-Einheit (VG) 2m
Gewicht 27,50 kg/100 m
]ﬁ’:ﬁ Lange 2.000,00 mm
Breite 76,50 mm
Ausfuhrung glatt

76,5

1 OBO | Vers. 135168
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