Technisches Datenblatt
isFang-Fangmast

Art.-Nr. 5402878

* geeignet fir Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
* verjingte Fangstange
« passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Tragersystemen

. Aluminium

Art-Nr. 5402878
Typ 101 3B-7500
Bezeichnung 1 Fangstange
Bezeichnung 2 flr Dreibeinstativ
Dimension 7500mm
Werkstoff Aluminium
Werkstoff Kiirzel Alu
Gite AlMg 3
Kleinste VK-Einheit (VG) 1 Stiick
Gewicht 930,00 kg/100 St.
Lénge 7.500,00 mm
610 S MaB B 5.500,00 mm
- 9 MaB D 1.000,00 mm
[ I MaB H 1.000,00 mm
o Ausfuhrung Fangstange mit Stativ
P16 8 Hochspannungsfeste isolierte | 0
I Ausfuhrung
| NenngréBe @ 40/ 16/ 10 mm
@40 .

1 OBO | Vers. 77668
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