Technisches Datenblatt
Fang-/Erdeinfiihrungsstange beidseitig angekuppt

Art.-Nr. 5400627
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. Kupfer

Art-Nr.

Typ

Bezeichnung 1
Dimension

Werkstoff

Werkstoff Kiirzel
Kleinste VK-Einheit (VG)
Gewicht

Lénge
MaB L
Anschluss
Ausfiihrung

* Vollmaterial @ 16 mm
* beidseitig angekuppt

5400627

101 A-CU
Fang-/Erdeinfuhrungsstange
1500mm

Kupfer

Cu

1 Stlick

272,10 kg/100 St.

1.500,00 mm
1.500,00 mm
Rundleiter
Fangstange

Hochspannungsfeste isolierte | O

Ausfihrung
NenngroBe @

16 mm
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