Technisches Datenblatt
Kreuzverbinder fur Rund- und Flachleiter

Art.-Nr. 5312655

« entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
* Passung: Rd 8-10 x FL 30
» montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

. tauchfeuerverzinkt

Art-Nr. 5312655

Typ 252 8-10XFL30 FT
Bezeichnung 1 Kreuzverbinder
Dimension 8-10mm

Werkstoff Stahl

Werkstoff Kirzel St

Oberfldche tauchfeuerverzinkt
Oberfldche nach DIN DIN EN ISO 1461
Oberfléche Kiirzel FT

Gewicht 28,50 kg/100 St.

T/ —~\[T"T MaB A 60,00 mm
7 N MaB B 60,00 mm
L[E]—EE]J Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
o Blitzstromtragfahigkeit H/100 kA
Geeignet fiir Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FI 30
<|]> G]} Passung 8-10 x FL30 mm
Zwischenplatte O
3

1 OBO | Vers. 77668
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