Technisches Datenblatt
Koaxiales Schutzgerat fir TNC-Anschluss:

mannlich/weiblich
Art.-Nr. 5093270

Art-Nr.

Typ

Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Dimension

Kleinste VK-Einheit (VG)
Gewicht

1 OBO | Vers. 77668

Koaxiale Datenleitungschutzgerate

 Basisschutz

* Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)

« Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
« Verschiedene Steckerkombinationen

« Optimales Ubertragungsverhalten

» mit TNC-Connector

* Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation

5093270

DS-TNC M/W.

Schutzgerét

fir Hochfrequenzleitungen
130V

1 Stlick

7,95 kg/100 St.



https://obo.de/article/sku/de-DE/5093270
https://obo.de/article/sku/de-DE/5093270
https://obo.de/article/sku/de-DE/5093270

Technisches Datenblatt

Koaxiales Schutzgerat fir TNC-Anschluss:
mannlich/weiblich

Art.-Nr. 5093270

) /) Ableiteruberwachung O
Kategorie Typ 1+2 / D1+C2
SPD nach IEC 61643-21 Class I+l / D1+C2
Anzahl Pole 1
F m Einfigungsddmpfung <0,5dB
Explosionsgeprfte Ausfihrung | O
Fernmeldekontakt O
Gesamt-AbleitstoBstrom (8/20) | 10 kA
Gesamt-AbleitstoBstrom 5kA
(10/350)
@ Frequenzbereich 0-4GHz
Frequenzbereich 0,00-4.000,00 MHz
Grenzfrequenz 4.000,00 MHz

Hdchste Dauerspannung AC 130,00V
Hdchste Dauerspannung DC 185,00V

Isolationswiderstand >1G0Q
Impulsstrom (10/350) 2,50 kKA
Kapazitdt (Ader-Ader) <10 pF
Kapazitat (Ader-Erde) <20 pF

LPZ 0-2
Nennlaststrom 10,00 A
Nennlaststrom AC 7,00A
Nennlaststrom DC 10,00A
Montageart Connector/Kabeladapter
Prifnorm IEC 61643-21
Riickflussddmpfung >14dB
Schirm Anschluss ja

Schirmung direkt
Schutzart P40
Schutzpegel <800V
Schutzpegel Ader - Ader <800V
Schutzpegel Ader - Erde <800V
Signalisierung am Gerat keine
Stecksystem TNC

StoBstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 10 kV / 5 kA (8/20ps)
StoBstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 10 kV / 5 kA (8/20ps)
Temperaturbereich -40-+80°C
Wellenwiderstand 500

2 OBO | Vers. 77668
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