Technisches Datenblatt
Montageplatte 1-polig, M10

Art.-Nr. 5096990

Montageplatte 1-polig mit M10 Gewindeanschluss

* Montageplatte mit M10 Gewinde zum Befestigen des Ableiters MCF 35-1+FS-440
* M10 Bolzen zum direkten Aufschrauben des Ableiters auf Sammelschienen
 bendtigte Schrauben zur Befestigung des Ableiters beiliegend
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Art-Nr. 5096990

Typ MCF-MS-M10
Bezeichnung 1 Montageplatte
Bezeichnung 2 M10 Gewindeausfiihrung
Dimension M10

Werkstoff Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kiirzel A2

Kleinste VK-Einheit (VG) 1 Stiick

Gewicht 14,20 kg/100 St.
Ausfiinrung der Pole 1

Ausfuhrung 1-polig

Ausfuhrung 1-polig

Schutzart P20

Schutzart IP 20

1 OBO | Vers. 77668
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