Technisches Datenblatt
Kombiableiter V50, 1-polig+NPE 280 V

Art.-Nr. 5093594

Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11

 Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
» Kompletteinheit, vormontiert und anschlussfertig im Polycarbonat Gehduse (IP66)
* Blitzstromableitvermégen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt

Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich fur Gebdude der Klasse Ill und IV.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf.
zusétzliche MaBnahmen erforderlich!

* Komplett = Ober- und Unterteil

Art-Nr, 5093594

Typ VG-V50-1+NPE-280
Bezeichnung 1 CombiController V50
Bezeichnung 2 1+1im Gehduse
Dimension 280V

Kleinste VK-Einheit (VG) 1 Stiick

Gewicht 81,00 kg/100 St.
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S PE SPD nach EN 61643-11 Typ 142
O—T SPD nach IEC 61643-11 class |+l
I SPD nach UL 1449 Type 4
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)| 230,00 V
Hdchste Dauerspannung AC 280,00V
J— R Hdchste Dauerspannung (L-N) | 280,00 V
'0 |9 Hdchste Dauerspannung (N-PE) | 255,00 V
I Hdchste Dauerspannung DG 350,00V
NennableitstoBstrom (8/20 ps) | 30,00 kA
N NennableitstoBstrom (8/20 ps) | 30,00 kA
[L-N]
Maximaler AbleitstoBstrom 50,00 kA

T (8/20 pis)
J) Maximaler AbleitstoBstrom 50,00 kA
L N (8/20 ps) [L-N]

BlitzstoBstrom (10/350 ps) 12,50 kKA
BlitzstoBstrom (10/350 ps) [N- | 50,00 kA

PE]

BlitzstoBstrom (10/350 ps) [L- | 50,00 kA
N/PE]

BlitzstoBstrom (10/350) 25,00 kA
[gesamt]

AbleitstoBstrom (8/20 ps) 50,00 kA
[gesamt]

Schutzpegel 1,30 kV
Schutzpegel [L-N] 1,30 kv
Schutzpegel [N-PE] 1,30 kV

Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,7 kv
Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,8 kV
Restspannung [L-N] @ 7 kA 0,9kV
Restspannung [L-N] @ 12,5 kA | 1 kV
Folgestromldschvermdgen (eff) | 0,10 kA

[N-PE]

Ansprechzeit 25ns
Ansprechzeit [L-N] 25ns

Max. netzseitiger Uberstrom- 160 A gl/gG
schutz

Kurzschlussfq;tigkeit bei max.- | 50 kA eff
netzseitigem Uberstromschutz
TOV-Spannung [L-N]- fail safe | 440,00V
mode - 120 min
TOV-Spannung [L-N] - withstand | 335,00 V
mode-5s
TOV-Spannung [N-PE] - with- 1.200,00V
stand mode - 200 ms
Betriebstemperaturbereich -40-+80 °C

Luftfeuchtigkeit 5,00-95,00 %
Funktions- / Defektanzeige optisch

Ports One-Port-SPD
Ausfiinrung der Pole 1+N/PE
Polzahl 1
Anschlussquerschnitt (min.) 1,50 mm?
Anschlussquerschnitt (max.) 35,00 mm?
Anschlussquerschnitt (min.) 16,00 AWG
Anschlussquerschnitt (max.) 2,00 AWG
Drehmoment 4,00 Nm
Drehmoment 35,00 Lbs
Montageart vormontiert im Gehéduse
Schutzart IP66
Mindestabstand 1,50 mm
Zulassungen

Anschlussquerschnitt FM-Klem- | 0,5-1,5 mm?2
men
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Anschlussquerschnitt FM-Klem- | 21-16 AWG

men

Drehmoment fir FM-Klemme | 0,20 Nm
Drehmoment fiir FM-Klemme | 1,70 Lbs
Schutzleiterstrom <2pA
Ausblasend 0O

BaugroBe sonstige
Fernsignalisierung 0O

Integrierte Vorsicherung O

Max. Leiterquerschnitt flexibel | 35,00 mm?
(feindrahtig)

Max. Leiterquerschnitt starr 35,00 mm?
(ein-/mehrdrahntig)

Leiterquerschnitt flexibel (fein- | 1,50 - 35,00 mm?
dréhtig)

Leiterquerschnitt flexibel (fein- | 16,00-2,00 AWG
dréhtig)

Leiterquerschnitt starr (ein- 16,00-2,00 AWG
/mehrdréhtig)

Leiterquerschnitt starr (ein- 1,50 - 35,00 mm?
/mehrdréhtig)

Signalisierung am Gerat optisch
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