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Technisches Datenblatt
Seilschloss

Art.-Nr.  5300019

 
 

Zn Zinkdruckguss

Seilschloss für die flexible und leicht nachzujustierende Abhängung mit Stahldraht-Spannseil Typ
957. Das System erlaubt Abhängungen in unterschiedlichen Winkeln.

 
 

 

Stammdaten

5300019
944 RZS 3 G
Seilschloss
für 3mm Spannseil
36,5x26,3mm
Zinkdruckguss
Zn
25,00 Stück
5,12 kg/100 St.

Art.-Nr.
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Dimension
Werkstoff
Werkstoff Kürzel
Kleinste VK-Einheit (VG)
Gewicht

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/5300019
https://obo.de/article/sku/de-DE/5300019
https://obo.de/article/sku/de-DE/5300019
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Technische Daten

24,30 mm
14,90 mm
36,40 mm
1,20 kN
1.200,00 N
2,50 - 3,50 mm

Maß B
Maß H
Maß L
Bruchlast
Bruchlast
für Seildurchmesser
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