Technisches Datenblatt
Schlitzband, Stibe FT

Artikelnummer: 1465821

Gelochtes Schlitzband in Staben.
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. Stahl
. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 1465821

Typ OSS 40x4 3M FT
Bezeichnung 1 Schlitzband
Bezeichnung 2 in Staben, 3000mm
Hersteller OBO

Dimension 40x4x3000mm
Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 30

Mengeneinheit Meter

Gewicht 101 kg
Gewichtseinheit kg/100 m

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 2,6341 kg CO2e / 1 Meter
to-Gate
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