Technisches Datenblatt
Dammstoffdubel

Artikelnummer: 2347609

Dammestoffdiibel zur universellen Befestigung von leichten Bauteilen (z. B.
AuRenbeleuchtung, Klingel etc.) an verputzten Warmeverbundsystemen. Mit
selbstschneidender Spitze und Innensechsrund TX40.

Artikelnummer 2347609
Typ FID Il
Bezeichnung 1 Dammstoffdibel
Bezeichnung 2 fur 3,5-4,5 mm Schraube
Hersteller OBO
Dimension 50 mm
Farbe lichtgrau
Werkstoff Polyamid
Kleinste VK-Einheit 50
Mengeneinheit Stiick
Gewicht 0,46 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

51 Lange 50 mm
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Ausfiihrung Sprialdiibel
Auszugwerte 150 N
Geeignet fiir Schraubendurch- 4,5 mm
messer max.

Geeignet fiir Schraubendurch- 3,5 mm
messer min.

Geeignet fur Sechskant-Holz- ja
schraube

Halogenfrei ja

Mit Rand ja

Mit Schrauben nein
ROHS Konform ja
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