Technisches Datenblatt
Erdungsschelle Typ 925

Artikelnummer: 5040159
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. Stahl

& galvanisch verzinkt

Artikelnummer
Typ

Bezeichnung 1
Bezeichnung 2

« fiir Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. @ 11,5-48,3 mm

 Anschlussméglichkeiten: Leitungen bis 16 mm? mit Anschlussklemme, vernietet
aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12

« bis GroRe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)

5040159

9251 1/2
Erdungsschelle

fur Leiter bis 16mm?

Hersteller OoBO

Dimension 11/2"

Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch verzinkt
Oberflachennorm EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 9,615 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.
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MaR A 88 mm
© MaR b 18 mm
! MaR D 48,3 mm
L MaR X 2mm
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Anzahl der Leiter 1

Querschnitt des anzuschlieRen- | 16 mm?
den Kabels max.

Querschnitt des anzuschlieBen- | 0 mm?
den Kabels min.

Spannbereich D 11/2
Spannbereich D max. 48,3 mm
Spannbereich D min. 46,3 mm
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