
Dem Feuer keine Chance! 
OBOs Brandschutzkanal-System 
PYROLINE® Rapid 
Jetzt auch in reinweiß

Verhindert die
Brandweiterleitung

Schützt Fluchtwege vor
Kabelbrandauswirkungen

Großer Nutzquerschnitt bei 
geringer Außenabmessung

Der Brandschutzkanal aus Stahlblech hat eine im Brandfall auf-
schäumende Innenbeschichtung, die die Ausbreitung von Feuer 
und Rauch verhindert. Flucht- und Rettungswege bleiben nutzbar. 
PYROLINE® Rapid kann abgehängt oder direkt an Wand, Decke 
oder Boden montiert werden. Die neue Optik mit reinweißer Ober-
fläche ermöglicht jetzt auch den Einsatz in architektonisch an-
spruchsvoller Umgebung.



OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52 
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00 
info@obo.de

www.obo.de

Verhindert im Brandfall aktiv die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor den Auswir-
kungen eines Kabelbrands. Ober- und Unterteil werden über die selbstkontaktierenden, patentierten Rastklammern sicher 
miteinander verbunden. Hiermit wird auch der Potentialausgleich hergestellt.

Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 gemäß DIN 4102 Teil 11. Montagemöglichkeiten: Direkt an der Wand oder unter der 
Decke, unterhalb von Systemböden auf dem Rohfußboden oder abgehängt auf Tragsystemen bzw. mithilfe der Verbin-
derelemente (Stützabstand max. 1 m).

Lieferumfang: Ober- und Unterteil als Einheit komplett.

Stahlblechkanal mit
intumeszierender Innenbeschichtung.
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I60I30 I90 I120

Farbe RAL 9010 reinweiß

Farbe RAL 9010 reinweiß

Farbe RAL 9010 reinweiß
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