
Montageanleitung
Mounting instruction

Sonder-Befestigungswinkel für dicke Bodenaufbauten
Fixing bracket for thick raised floor tiles

Distanzhülse
spacer

Artikel Nr.
Anzahl

Befestigungswinkel je
Satz

Schraube Dicke
Bodenaufbau

Länge
Distanzhülse

Anzahl
Distanzhülsen

article no. no. of fixing brackets per
set

type of
screw tile thickness spacer

length
no. of spacers

per screw

20 10
25 15
28 18

1

38 28
40 30

7404576
oder / or
7404588

4 oder / or 6 M4x57

45 35
1

50 40
55 45
60 50
65 55
70 60

7404580
oder / or
7404592

4 oder / or 6 M4x100

80 70

2

85 757404584
oder / or
7404596

4 oder / or 6 M4x100
90 80

3
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OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
P. O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Customer Service:
Tel.: +49 2373 89 - 17 00
Fax.: +49 2373 89 -12 38
info@obo.de

www.obo-bettermann.com
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