
WIN-Series 
Unterputz

...für alle, die am liebsten effizient arbeiten!

Weitere Unterputzdosen 
aus der WIN-Series sowie 
passendes Zubehör finden 
Sie finden Sie unter  
win-series.com/de

■ Verbindungsstutzen mit
patentiertem Bajonett-

 verschluss

■ Beidseitig koppelbar

■ 4x3 Schraubdome

■ In herkömmlicher und
luftdichter Ausführung
erhältlich

Quick-Fix

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00 • E-Mail: info@obo.de 
www.obo.de

Top Auswahl Zubehör

Gipsen oder Kleben 
war gestern!

...verwandelt Standard-
Unterputzdosen nachträglich 
in eine luftdichte Variante.

...schützt und verdeckt 
Unterputzdosen beim
Verputzen.

Dichteinsatz Signaldeckel



OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00 • E-Mail: info@obo.de 
www.obo.de

Überzeugen Sie sich selbst 
von der einfachen und 
schnellen Montage!  

Hier mehr erfahren:

WIN-Series 
Unterputz

PÜNKTLICH

FEIERABEND!
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Unterputz-Gerätedose 46 
Art.-Nr. 2003700

Unterputz-Gerätedose 46, luftdicht 
Art.-Nr. 2003706

Unterputz-Wandauslassdose 
Art.-Nr. 2003732

Quick-Fix  
Art.-Nr. 2003740

Signaldeckel Unterputzdosen, einfach 
Art.-Nr. 2003760

Dichteinsatz für Gerätedose 
Art.-Nr. 2003719

Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66
Art.-Nr. 2003702

Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, 
luftdicht 
 Art.-Nr. 2003708

Typ Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen

Rohr-
Ø

Farbe Verp.
Stück

UG 46 46 7 20/25 mm tiefschwarz 25

Typ Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen

Rohr-
Ø

Farbe Verp.
Stück

UG 66 66 11 20/25 mm tiefschwarz 25

Typ Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen

Rohr-
Ø

Farbe Verp.
Stück

UG 46-L 46 8 20/25 mm tiefschwarz 
/blaugrau

25

Typ Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen

Rohr-
Ø

Farbe Verp.
Stück

UG 66-L 66 14 20/25 mm tiefschwarz 
/blaugrau

25

Typ Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen

Rohr-
Ø

Farbe Verp.
Stück

UG 30-
WA-D

35 4 20 mm tiefschwarz 25

Typ Durch-
messer 
mm

Farbe Verp.
Stück

ZU 60-QF 60 signalrot 25

Typ Farbe Verp.
Stück

ZU 60-SD signalrot 50

Typ Anzahl
der
Einführungen

Art der 
EInführungen

Farbe Verp.
Stück

ZA 60-DE 8 8 x Ø
1 mm bis 4 mm

grau 10


